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15.5  IF622

15.5.1  Généralités

Le module d’interface IF622 peut être inséré, par exemple, dans l'un des emplacements de la 
CP260 prévus pour recevoir des modules d'interface ou dans un module IF260 / IF060.

Ce module dispose d’une interface RS232 et de deux interfaces RS485/RS422.

15.5.2  Symbolisation commerciale

Référence Description Illustration

Module d’interface

3IF622.9 Module d’interface B&R 2005, 1 interface RS232, 
2 interfaces RS485/RS422, RS485/RS422 : isolation 
électrique et possibilité de mise en réseau, à insérer dans 
une UC ou un module IF

Accessoires

0G0001.00-090 Câble PC <-> API/PW, RS232, câble de communication en 
ligne

0AC916.9 Terminaison de bus, RS485, active, pour réseaux 
PROFIBUS et E/S déportées B&R RIO, montage sur rail 
standard, tension d'alimentation : 120 / 230 VAC

Autres accessoires : voir sections "Accessoires" et "Manuels".

Tableau 324 : IF622 – Symbolisation commerciale
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15.5.3  Caractéristiques techniques

Désignation produit IF622

Généralités

Certification C-UL-US OUI

Emplacement A insérer, par exemple, dans un module CP260, IF260, IF060

Interfaces 1 x RS232
2 x RS485/RS422

Puissance absorbée
5 V
24 V
totale

1,8 W max.
---

1,8 W max.

Interface utilisateur IF1

Type  RS232

Contrôleur UART (émetteur / récepteur asynchrone universel) de type ST16C654

FIFO 64 octets en émission et réception

Réalisation Connecteur DSUB mâle à 9 broches

Isolation électrique NON

Filtre d’entrée / circuit de protection OUI

Distance maximale 15 m / 19200 bauds

Vitesse de transmission maximale 115,2 kbauds

Lignes de handshake DTR, DSR, RTS, CTS

Possibilité de mise en réseau NON

Formats de données
Bits de données
Parité
Bits d’arrêt

De 5 à 8
Oui / non / pair / impair

1 / 2

Interfaces utilisateur IF2 et IF3

Type RS485/RS422

Contrôleur UART (émetteur / récepteur asynchrone universel) de type ST16C654

FIFO 64 octets en émission et réception

Réalisation Connecteur DSUB femelle à 9 broches

Isolation électrique OUI

Filtre d’entrée / circuit de protection OUI

Distance maximale 1200 m

Vitesse de transmission maximale 115,2 kbauds

Possibilité de mise en réseau OUI

Connexion Terminaison de bus RS485 active (référence : 0AC916.9)

Résistance de terminaison de bus Externe, intégrée à la terminaison de bus RS485 active

Tableau 325 : IF622 – Caractéristiques techniques 
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15.5.4  Eléments de commande et de connexion

Les LED d’état situées au-dessus des interfaces indiquent si des données sont reçues (RXD) ou 
envoyées (TXD).

Figure 184 : IF622 – Eléments de commande et de connexion
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15.5.5  Interface RS232 (IF1)

15.5.6  Interface RS485/RS422 (IF2 et IF3)

Interface Description Brochage

Interface utilisateur
RS232

Connecteur DSUB mâle à 9 broches

L'interface RS232 standard n'est pas isolée 
électriquement.

Des LED d’état situées au-dessus de 
l’interface indiquent si des données sont 
reçues (RXD) ou envoyées (TXD).

Le blindage est relié au capot du connecteur 
DSUB mâle.

Vitesse de transmission max. : 115,2 kbauds
Longueur de câble max. : 15 m

Broche RS232

1 NC

2 RXD Réception de signal

3 TXD Emission de signal

4 DTR Terminal de données prêt

5 GND Masse

6 DSR Poste de données prêt

7 RTS Demande pour émettre

8 CTS Prêt à émettre

9 NC

Tableau 326 : IF622 – Interface RS232 (IF1)

Interface Description Brochage

Interface utilisateur
RS485/RS422

Connecteur DSUB femelle 
à 9 broches

L’interface RS485/RS422 est isolée 
électriquement.

Des LED d’état situées au-dessus des 
interfaces indiquent si des données sont 
reçues (RXD) ou envoyées (TXD).

Le blindage est relié au capot du connecteur 
DSUB femelle.

Vitesse de transmission max. : 115,2 kbauds
Longueur de câble max. : 1200 m

Broche RS485 RS422

1 NC NC

2 res. TXD 1) 

3 DATA RXD

4 NC NC

5 GND GND

6 +5 V / 50 mA +5 V / 50 mA

7 res. TXD\ 1) 

1) Trois états sont possibles pour les données émises via l'interface RS422

8 DATA\ RXD\

9 NC NC

Tableau 327 : IF622 – Interface RS485/RS422 (IF2 et IF3)


