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1
6

59

9poliger DSUB-Stecker

16

5

9polige DSUB-Buchse

9

Pin Belegung

1 n. c.

2 CAN_L

3 CAN_GND

4 n. c.

5 n. c.

6 res.

7 CAN_H

8 n. c.

9 n. c.

Pin Belegung

1 res.

2 CAN_L

3 CAN_GND

4 res.

5 res.

6 res.

7 CAN_H

8 res.

9 res.
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SW1 SW0

SW1 SW0 Knotennummer Baudrate [kBit/s]

0 0 aus ME770 aus ME770

0 1 ... F 1 ... 15 250

1 0 ... F 16 ... 31 250

2 0 ... F 32 ... 47 250

3 0 ... F 48 ... 63 250

4 0 aus ME770 aus ME770

4 1 ... F 1 ... 15 125

5 0 ... F 16 ... 31 125

6 0 ... F 32 ... 47 125

7 0 ... F 48 ... 63 125

8 0 aus ME770 aus ME770

8 1 ... F 1 ... 15 20

9 0 ... F 16 ... 31 20

A 0 ... F 32 ... 47 20

B 0 ... F 48 ... 63 20

C 0 aus ME770 aus ME770

C 1 ... F 1 ... 15 500

D 0 ... F 16 ... 31 500

E 0 ... F 32 ... 47 500

F 0 ... F 48 ... 63 500
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