
30 Power Panel Anwenderhandbuch

Power Panel • CAN Schnittstellenmodul IF370

8. CAN Schnittstellenmodul IF370

8.1  Allgemeines

Das Schnittstellenmodul IF370 wird für die Ankopplung der B&R Power Panel an ein CAN-Netz-
werk verwendet. Es muß immer auf Steckplatz 1 betrieben werden.

Das Schnittstellenmodul IF370 ist ausschließlich für den Betrieb mit einem B&R Po-
wer Panel geeignet. Es darf nicht in einem B&R SYSTEM 2003 betrieben werden.

8.2  Bestelldaten

8.3  Foto 

8.4  Technische Daten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

4IF370.7 Power Panel Schnittstellenmodul, 1 CAN Schnittstelle, potentialgetrennt, netzwerkfähig, 
Anpassungsmodul 

Tabelle 10: Bestelldaten IF370

Abbildung 12: IF370

Bezeichnung IF370

Allgemeines 

C-UL-US gelistet in Vorbereitung

Tabelle 11: Technische Daten IF370



Power Panel Anwenderhandbuch 31

Ka
pi

te
l 1

Po
w

er
 P

an
el

Power Panel • CAN Schnittstellenmodul IF370

8.5  Status-LEDs

8.6  Anschlussbelegung

B&R ID-Code $44

Modultyp B&R Power Panel Anpassungsmodul

Steckplatz Power Panel Interface, Steckplatz 1

Leistungsaufnahme TBD

Standard -Kommunikationsschnittstelle

Schnittstellentyp CAN

Potentialtrennung Schnittstelle - Power Panel

Ausführung 9poliger DSUB-Stecker

Statusanzeigen 2 Status-LEDs

Maximale Reichweite 1000 m

Maximale Baudrate 
Buslänge 10 - 60 m 
Buslänge 100 - 200 m 
Buslänge 800 - 1000 m

max. 500 kBit/s 
max. 250 kBit/s 
max. 50 kBit/s

Netzwerkfähig JA

Mechanische Eigenschaften

Maße B&R Power Panel Anpassungsmodul

Leuchtende LEDs Beschreibung

gelb + grün Daten werden gesendet

grün Daten werden empfangen

Tabelle 12: Status-LEDs IF370

Pinbelegung CAN-Schnittstelle

Pin Belegung

9-poliger DSUB-Stecker

1 NC

2 CAN_L

3 CAN_GND

4 NC

5 NC

6 reserviert

7 CAN_H

8 NC

9 NC

Tabelle 13: Pinbelegung CAN-Schnittstelle IF370

Bezeichnung IF370

Tabelle 11: Technische Daten IF370


