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PC für mobile MaschinenPC-Technologie – Made by B&R

Stark.
Der PC für mobile Maschinen passt sich flexibel 
an Ihre Anforderungen an. Er verfügt über einen 
Intel-Prozessor der siebten Core-i-Generation. 
Dieser ist über einen weiten Bereich skalierbar, 
vom Celeron mit 2,2 GHz bis hin zum Core i7 mit  
2,8 GHz. Zudem bietet der PC bis zu 16 GB RAM und 
480 GB Flash-Speicher und ist mit einem TPM- 
Modul ausgestattet. Das Gerät unterstützt 
Stadard-Betriebssysteme wie Windows und Linux.  

Robust.
Der PC zeichnet sich besonders durch seine  
Robustheit aus. Er ist resistent gegenüber  
Vibrationen, Schock, Salz, UV-Licht sowie Öl und 
kommt trotz komplett geschlossenem Gehäuse 
ohne Lüfter aus. Der wartungsfreie PC verfügt 

über ein speziell entwickeltes Temperaturman-
agement und kann daher in einem Temperatur- 
bereich von -40°C bis +85°C Oberflächentem-
peratur eingesetzt werden.  

Skalierbar.
Der PC ist unempfindlich gegenüber Span-
nungsschwankungen. Neben einem breiten 
Standardspannungsbereich von 9 bis 32 V,  
verfügt er über einen integrierten Load-
Dump-Schutz. Dadurch werden Spitzen in der 
Spannungsversorgung ausgeglichen, um die  
Elektronik zu schützen und einen unter-
brechungsfreien Betrieb zu garantieren. Über 
zwei interne Steckplätze kann der PC modular mit 
zusätzlichen Funktionen erweitert werden. 

Der Automatisierungsspezialist B&R erweitert 
sein Portfolio um einen PC für mobile Arbeits- 
maschinen. Der leistungsstarke und extrem 
robuste Automation PC mobile 3100 ist mit  
einem Intel Core i Prozessor ausgestattet und 

in Schutzklasse IP69K ausgeführt. Mit seiner 
hohen Performance eignet sich der PC optimal 
für smarte Maschinen, die miteinander kommu-
nizieren, Daten aufbereiten und an die Cloud 
schicken. 
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X90 Safety: Steuerung und I/O-Knoten 
für mobile Sicherheit

X90-Optionsplatinen für modulare 
Funktionserweiterungen Hypervisor

Kompakte Power für mobile Maschinen

Die PCs von B&R wurden dafür geschaffen, die 
hohen Anforderungen der Kunden an Robustheit, 
Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu 
erfüllen. Alle PCs werden bei B&R hausintern 
entwickelt und gefertigt. Zudem durchläuft  
jeder PC nach Abschluss der Fertigung intensive 
Funktionstests.

Hält rauen Umweltanforderungen stand
Der PC für mobile Maschinen wurde darüber hinaus 
im B&R-hauseigenen Umweltlabor entwicklungs-
begleitend umfangreichen Tests unterzogen. 
Dazu zählen intensive EMV- Schock- und Vibra-
tions- sowie Temperaturtests. Dadurch ist nach-
weislich sichergestellt, dass der PC den rauen 
Umweltanforderungen auf mobilen Maschinen 
standhält.

Umfangreiches Outdoor-Portfolio 
Die Anforderungen an moderne Nutzfahrzeuge 
sind in den vergangenen Jahren enorm gewachsen.  
Immer mehr Funktionen und gestiegene  
Ansprüche an Effizienz und Qualität erfordern 
ein leistungsstarkes und skalierbares Automati- 
sierungssystem. Mit B&R lassen sich Automati- 
sierungskonzepte für Baumaschinen und Kommunal-

Individuell und modular erweiterbar
Es stehen verschiedene Varianten des PCs für 
mobile Maschinen zur Verfügung. Darüber hinaus 
können Sie den PC mit PCIe-Optionsplatinen um 
weitere Funktionen ergänzen. Der PC ist lang-
fristig verfügbar und daher eine zukunftssichere 
Entscheidung. 

PC-Varianten Intel 
Celeron Intel i5 Intel i7

Prozessor 3965 U - 
2,20 GHz

7300 U - 
2,60 GHz

7600 U - 
2,80 GHz

RAM-Speicher 4 GB 8 GB 16 GB

Flash-Speicher 120 GB 240 GB 480 GB

Software – Mehrwert für jeden PCAPC mobile 3100

B&R bietet für den PC für mobile Maschinen  
vorgefertige Softwarelösungen:

Betriebssysteme
Neben den Betriebssystemen Windows und  
Linux kann der PC für mobile Maschinen mit dem 
B&R-Echtzeit-Betriebssystem Automation Run-
time ausgestattet werden. Dadruch wird der PC 
zu einer hochperformanten mobilen Steuerung. 
Mit einem Hypervisor können die Betriebssysteme 
Windows oder Linux und Automation Runtime auf 
dem PC kombiniert werden. 

Ein zentrales Programmierwerkzeug
B&R Automation Studio ist die integrierte  
Software-Entwicklungsumgebung mit Werkzeugen 
für alle Projektabschnitte. Ob Steuerung, Sicher-
heitstechnik, Kommunikation oder Visualisierung 
- alles ist in eine Umgebung integriert. Das spart 
Integrationszeit und Wartungskosten.

Mehr Zeit für das Wesentliche
Mit den vorprogrammierten Software-Baustei-
nen von mapp Technology lassen sich komplexe  
Algorithmen einfach beherrschen. Die mapps sind 
so einfach zu bedienen wie Smartphone-Apps.  
Anstatt User-/Rollen-Systeme, Alarmsysteme oder 
die Ansteuerung von Hydrauliken Zeile für Zeile zu 
programmieren, parametriert der Entwickler der  
Maschinensoftware lediglich die fertigen mapps. 

Vollständig durchgängige Prozess-Kontrolle    
Mit dem Prozess-Kontroll-System APROL bietet 
B&R ein Werkzeug, um große Datenmengen von 
mehreren Maschinen zentral zu verarbeiten. So 
lassen sich komplexe Datenauswertungen und 
Prozessregelungen einfach durchführen. 

Highlights

< Geeignet für den Einsatz in rauen  
Umgebungen 

< Standard-Betriebssysteme:  
Windows und Linux 

< Hohe Rechenleistung 

Servicezugang zu USB-2.0-Schnittstelle, 
Batteriepuffer und DisplayPort-Schnittstelle

Zukunftssicher durch zwei 
PCIe-Optionsplatinen
Steckplätze

CMC-Anschluss

9-32 V Spannungsversorgung 
1x CAN 
1x RS485/422 
1x Audio

Intel Celeron bis Intel CORE i7 mit 2.8 GHz 
4 GB bis 16 GB RAM-Speicher 
120 GB bis 480 GB Flash-Speicher 
TPM-Modul 2.0 

fahrzeuge sowie für die Agrar- und Forstwirtschaft 
einfacher denn je umsetzen. Neben dem PC für  
mobile Maschinen bietet B&R ein umfang- 
reiches Portfolio für mobile Automation. Dazu zählen 
das modulare Steuerungs- und I/O-System X90,  
Sicherheitstechnik, Panels und Bediengeräte  
sowie zahlreiche Optionsplatinen.

Schutzklasse IP69K 
Aluminium-Druckgussgehäuse Bereich für Aufdruck von kundenspezifischen 

Informationen und Logos

Heatpipe-Kühlung
- 40 °C to + 85 °C Gehäusetemperatur 
 

2x USB 2.0
2x Fast-Ethernet

Power Panel T50 mobile für Visualisierung 
und Bedienung im Outdoorbereich
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