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Feldkonfektionierte Sonderstecker

1 Bestelldaten
Kurzbeschreibung, Bestellnummer

X67 Thermoelement Stecker M12, für Kompensation der Messstellentemperatur, Schraubanschluss
X67AC9A02

Tabelle 1: X67AC9A02 - Bestelldaten

2 Technische Daten
Produktbezeichnung X67AC9A02
Allgemeines
Anmerkung Anschluss eines externen Thermoelementfühlers 

Im Stecker ist ein PT1000 Fühler zur internen Messstellenkompensation integriert
Anschluss M12 Stecker
Codierung A-codiert
Klemmung Schraubklemme
Kurzbeschreibung X67 Thermoelement Stecker M12, für Kompensation der Messstellentemperatur, Schraubanschluss
Polzahl 5-polig
Schirmung -
Zertifizierungen

CE Ja

Tabelle 2: X67AC9A02 - Technische Daten

3 Kabelanforderungen
Produktbezeichnung X67AC9A02
Kabelaußendurchmesser 4 - 6 mm
Kontakt CuSnZn
Kontaktoberfläche CuSnZn
Anschlussquerschnitt flexibel 0,25 - 0,75 mm²

AWG 24 - 18
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