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8B0K1650HW00.000-1

1 Allgemeines

• dient zur Pufferung des DC-Zwischenkreises
• nahtlose Integration in das ACOPOSmulti Antriebssystem
• Ladeschaltung

2 Bestelldaten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Wandmontage
8B0K1650HW00.000-1 ACOPOSmulti Kondensatormodul, 1650 µF, HV, Wandmontage

Optionales Zubehör
Lüftermodule

8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Mo-
dule (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)

Tabelle 1: 8B0K1650HW00.000-1 - Bestelldaten

3 Technische Daten
Bestellnummer 8B0K1650HW00.000-1
Allgemeines
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen

CE Ja
KC Ja
UL cULus E225616

Power Conversion Equipment
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung

nominal 750 VDC
Verlustleistung bei max. Geräteleistung in Vorbereitung
Zwischenkreiskapazität 1650 µF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC +1,6% / -20%
max. Leistungsaufnahme 3 W
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen

vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 1) 4000 m

Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20

Tabelle 2: 8B0K1650HW00.000-1 - Technische Daten



8B0K1650HW00.000-1

2 Datenblatt V 1.7

Bestellnummer 8B0K1650HW00.000-1
Umgebungsbedingungen
Temperatur

Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 2) 55°C

Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen 3)

Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Tiefe

Wandmontage 263 mm
Gewicht ca. 3,2 kg
Modulbreite 1

Tabelle 2: 8B0K1650HW00.000-1 - Technische Daten

1) Ein Dauerbetrieb bei einer Aufstellungshöhe von 500 m bis 4.000 m über NN (Meeresspiegel) ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des
Dauerstromes möglich. Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren.

2) Ein Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis max. 55°C ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des Dauerstromes möglich,
führt jedoch zu einer frühzeitigen Alterung von Bauelementen.

3) Die Abmessungen definieren die reinen Geräteabmessungen samt zugehöriger Montageplatte. Für die Befestigung, die Anschlusstechnik und die Luftzirku-
lation sind ober- und unterhalb der Geräte zusätzliche Abstände zu berücksichtigen.

4 Anzeigen

Die Anzeigen befinden sich auf der schwarzen Abdeckklappe des jeweiligen Moduls.

Spannungsversorgung

16
50

Abbildung 1: Anzeigegruppen Kondensatormodule 8B0K ohne integrierter Ladeschaltung

4.1 LED-Status

Anzeigengruppe Beschriftung Farbe Funktion Beschreibung
Spannungsversorgung 24V grün 24 V OK 24V Spannungsversorgung des Moduls ist innerhalb des

Toleranzbereichs

Tabelle 3: LED-Status Kondensatormodule 8B0K
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5 Maßblatt und Einbaumaße

1)

3)

2)

2)
2)

vertikal hängend

horizontal liegend

horizontal hängend

horizontal stehend

zulässige
Einbaulagen

unzulässige
Einbaulagen

Abbildung 2: Maßblatt und Einbaumaße

1) n... Anzahl der Breiteneinheiten der Montageplatte
2) Für ausreichende Luftzirkulation ist oberhalb der Montageplatte sowie unterhalb des Moduls ein Freiraum von mindestens 60 mm vorzusehen.

Um einen problemlosen Tausch der Lüftermodule in der Montageplatte zu gewährleisten, ist unterhalb des Moduls ein Freiraum von mindestens
250 mm vorzusehen.

3) nnnn bezeichnet die Anzahl der Steckplätze (0160 entspricht 16 Steckplätzen)
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