
Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1. 3IF7E3.9

1.1  Allgemeines

Das Schnittstellenmodul 3IF7E3.9 arbeitet als PROFINET RT Device (Slave). Es kann in den
System 2005 Zentraleinheiten der System Generation 4 (SG4) betrieben werden. Darunter ver-
steht man Zentraleinheiten mit Prozessoren der Intel Familie, wie er z. B. in der CP360 zum Ein-
satz kommt.

Die Schnittstelle ist als RJ45 Buchse ausgeführt.

• PROFINET RT Device

1.2  Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Schnittstellenmodul

3IF7E3.9 aPCI Schnittstellenmodul, 1 PROFINET RT Device

Tabelle 1: 3IF7E3.9 Bestelldaten
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Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1.3  Technische Daten

1.4  Erweiterte technische Daten

Produktbezeichnung 3IF7E3.9

Kurzbeschreibung

Kommunikationsmodul PROFINET RT Device (Slave)

Schnittstellen

Schnittstelle IF1
Feldbus
Übertragung
Ausführung
Übertragungsrate
Leitungslänge

PROFINET RT
100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)

geschirmter RJ45 Port
100 MBit/s

max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Allgemeines

Statusanzeigen Modulstatus, Netzwerkstatus, Datenübertragung

Diagnose
Modulstatus
Netzwerkstatus
Datenübertragung

ja, per Status LED und SW Status
ja, per Status LED und SW Status

ja, per Status LED

Potenzialtrennung
SPS - IF1 ja

Leistungsaufnahme
3,3 V
5 V
gesamt

1,6 W
-

1,6 W

Zertifizierungen CE, C-UL-US in Vorbereitung, GOST-R

Mechanische Eigenschaften

Steckplatz Einschub in aPCI Steckplatz (z. B. in CP360)

Schutzart IP20

Betriebs-/Lagertemperatur 0 bis 60°C / -25 bis 70°C

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 2: 3IF7E3.9 Technische Daten

Produktbezeichnung 3IF7E3.9

Schnittstelle IF1, PROFINET RT Device

Controller netX100

Speicher 8 MByte SDRAM

Allgemeines

B&R ID-Code $A721

Tabelle 3: 3IF7E3.9 Erweiterte technische Daten
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Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1.5  Status LEDs

LED Farbe Status Beschreibung

SYS Grün/rot Aus Modul nicht versorgt

Rot Blinkend Fehler beim Hochstarten

Ein Kommunikation am PCI Bus ist noch nicht gestartet

Grün Ein Betriebssystem läuft

SF Rot Aus Kein Fehler

Zyklisch blinkend 1) 

1) Blinkt zyklisch mit 2 Hz, 3 s lang.

DCP-Signal-Service wird über den Bus ausgelöst

Ein Systemfehler

BF Rot Aus Kein Fehler

Blinkend Kein Datenaustausch

Ein Keine Konfiguration oder Fehler in der physikalischen Verbindung

Rx/Tx Gelb Aus Keine Kommunikation

Flackernd Kommunikation aktiv

Link Grün Aus Kein Link zur Gegenstelle oder schnelle Kommunikation aktiv

Ein Der Link zur Gegenstelle ist aufgebaut

Tabelle 4: 3IF7E3.9 Statusanzeige
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Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1.6  Bedien- und Anschlusselemente

Abbildung 1: 3IF7E3.9 Bedien- und Anschlusselemente

LED Statusanzeige

PROFINET RT Anschluss mit
RJ45 Buchse
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Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1.7  PROFINET RT Schnittstelle (IF1)

Abbildung 2: 3IF7E3.9 PROFINET RT Schnittstelle (IF1)

Schnittstelle Anschlussbelegung

Anwenderschnittstelle
PROFINET RT

Geschirmter RJ45 Port

Pin Ethernet

1 RxD Receive Data

2 RxD\ Receive Data\

3 TxD Transmit Data

4 Termination

5 Termination

6 TxD\ Transmit Data\

7 Termination

8 Termination

Tabelle 5: 3IF7E3.9 Pinbelegung für PROFINET RT Schnittstelle

1
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Schnittstellenmodul 3IF7E3.9
1.7.1  Verkabelungsvorschrift für Module mit Ethernet Kabel

Zur Verkabelung eines auf Ethernet basierenden Bussystems können die von B&R angebote-
nen POWERLINK Kabel verwendet werden.

Folgende Verkabelungsvorschriften müssen eingehalten werden:

• CAT5 SFTP Kabel verwenden

• Biegeradius des Kabels einhalten (Datenblatt des Kabels beachten)

• Kabel unterhalb des Moduls fixieren. Die Fixierung muss sich in vertikaler Richtung unter
der RJ45 Buchse des Moduls befinden.

1.8  Firmware

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen
Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durch-
zuführen (siehe Online Hilfe "Projekt Management - Automation Studio Upgrade").

Bestellnummer Anschlusstechnik

X20CA0E61.xxxx Verbindungskabel RJ45 auf RJ45

X67CA0E41.xxxx Anschlusskabel RJ45 auf M12

Tabelle 6: POWERLINK Kabel mit RJ45 Anschluss

Information:
Bei Verwendung der von B&R angebotenen POWERLINK Kabel (X20CA0E61.xxxx
und X67CA0E41.xxxx) wird die Produktnorm EN61131-2 erfüllt.

Bei darüber hinausgehenden Anforderungen müssen vom Kunden zusätzliche Maß-
nahmen ergriffen werden.
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